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1 A dokumentacié adatai

1.1 A dokumentumrol

» Uzembe helyezés elétt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonsagos munkavégzés és a hibamentes
kezelés eléfeltétele.

* Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken taldlhatd biztonsagi utasitasokat és figyelmezteté-
seket.

* Ezt a haszndlati utasitast mindig tarolja a termék kdzelében, és a gépet csak ezzel az utasitassal egyutt
adja tovabb harmadik személynek.

1.2 Jelmagyarazat

1.2.1  Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék hasznalata soran eléforduld veszélyekre hivjak fel a figyelmet. A kdvetkezd
figyelmeztetéseket hasznaljuk:

A, VESZELY
VESZELY !
» Slyos testi sérliléshez vagy halalhoz vezetd kodzvetlen veszély esetén.

/A| FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES !
» Ezzel a széval hivjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely sulyos személyi sériiléshez
vagy halalhoz vezethet.

/\ VIGYAZAT
VIGYAZAT !

» Ezzel a széval hivjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely kdnnyebb személyi
sériiléshez, vagy dologi karhoz vezethet.

1.2.2 A dokumentaciéban hasznalt szimbélumok
A kdvetkezd szimbolumokat haszndljuk a jelen dokumentacidban:

Hasznalat elétt olvassa el a hasznalati utasitast

Alkalmazasi Uutmutaték és mas hasznos tudnivaldk

Ujrahasznosithaté anyagokkal valé banasmaéd

Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a haztartasi szemétbe

XS EA

1.2.3 Az abrakon hasznalt szimbélumok
Az abrakon a kdvetkezd szimbdlumokat hasznaljuk:

E Ezek a szamok a jelen utasitas elején talalhatd abrakra vonatkoznak

A szamozas a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szovegben talalhatd

3 munkalépések szamozasatol
T Az attekint6 abraban hasznalt poziciészamok a termék attekintésére szolgalé szakasz jelma-
-~ | gyarazataban lévé szamokra utalnak
! Ez a jel hivja fel a figyelmét arra, hogy a termék hasznalata soran kiilénds odafigyeléssel kell

eljarnia.

1.3 Termékhez k6t6d6 szimbolumok

1.3.1 Szimbélumok a terméken
A kdvetkez6 szimbolumokat hasznaljuk a terméken:
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= | Jobbra/balra forgas

No | Névileges uUresjarati fordulatszam

RPM | Fordulat percenként

\
Vezeték nélklli adatatvitel

14 Termékinformaciok

A Rl termékeket kizarolag szakember altali haszndlatra szantdk és a gépet csak engedéllyel

rendelkezd, szakképzett személy hasznalhatja, javithatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockazati

tényezorél tajékoztatni kell. A termék és tartozékai kdnnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy

dolgozik vellik, vagy nem rendeltetésszeriien hasznaljak éket.

A tipusjellés és a sorozatszam a tipustablan talalhato.

» Jegyezze fel a sorozatszamot a kovetkezd tablazatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletiinkhdz
vagy a szervizhez, sziiksége lesz ezekre a termékadatokra.

Termékadatok
Csavarbehajté gép | ST 1800-A22
Generacié 01
Sorozatszam

1.5 Medfeleléségi nyilatkozat

Kizarélagos felelésségink tudataban kijelentjik, hogy ez a termék megfelel az érvényben 1évé iranyelveknek
és szabvanyoknak. A megfeleléségi nyilatkozat masolatat a dokumentacio végén taldlja.

A muszaki dokumentacié helye:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Gerate | HiltistraBe 6 | 86916 Kaufering, DE

2 Biztonsag

2.1 Altalanos biztonsagi tudnivalok az elektromos kéziszerszamokhoz

A\ FIGYELMEZTETES Olvasson el minden biztonsagi tudnivalét és utasitast, illusztralt anyagot és
miiszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszamhoz mellékeltek. Az alabbi biztonsagi
tudnivalék és utasitasok betartasanak elmulasztasa aramutéshez, tizhdz és/vagy sulyos testi sériiléshez
vezethet.

Orizzen meg minden biztonsagi tudnivalét és utasitast a jovébeni hasznalathoz.

A biztonsagi utasitdsokban hasznalt ,elektromos kéziszerszam” fogalom halézatrol lizemeld elektromos
kéziszerszamokra (tapkabellel egylitt értve) és akkumulatoros elektromos kéziszerszamokra (tapkabel nélkl)
vonatkozik.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan a munkahelyét és jol vilagitsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilagitatlan
munkateriiletek balesetekhez vezethetnek.

» Nedolgozzon az elektromos kéziszerszammal olyan robbanasveszélyes kérnyezetben, ahol éghetd
folyadékok, gazok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikrakat bocsathatnak ki,
amelyek meggyuijthatjak a port vagy a gyulékony gézoket.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytél, ha az elektromos kéziszer-
szamot hasznalja. Ha elvonjak a figyelmét a munkardl, kdnnyen elvesztheti az uralméat a berendezés
felett.

Elektromos biztonsagi el6irasok

» Az elektromos kéziszerszam csatlakozodugoéjanak illeszkednie kell a dugaszoléaljzatba. A csat-
lakoz6dugot semmilyen médon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel ellatott elektromos
kéziszerszamokhoz ne hasznaljon csatlakozéadaptert. Az eredeti csatlakozddugd és a hozzj illesz-
kedd csatlakozoaljzat csdkkenti az aramités kockazatat.

» Ne érjen hozza foldelt feliiletekhez, példaul csévekhez, flitétestekhez, tliizhelyekhez és hiitészek-
rényekhez. Az dramiités veszélye megndvekszik, ha a teste le van féldelve.
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Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamokat az es6tél és a nedvesség hatasaitél. Ha viz hatol be
az elektromos kéziszerszamba, az ndveli az aramités kockazatat.

Ne hasznalja a csatlakoz6kabelt a rendeltetésétdl eltéré célokra, vagyis az elektromos kéziszer-
szamot soha ne hordozza vagy akassza fel a kabelnél fogva, és soha ne huzza ki a halézati
csatlakozodugét a kabelnél fogva. Tartsa tavol a csatlakozékabelt héforrasoktol, olajtol, éles
élektdl és sarkaktol, mozgo alkatrészektdl. A sériilt vagy Osszetekert csatlakozdkabel noveli az
aramités kockazatat.

Ha az elektromos kéziszerszammal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban valé hasznalatra
engedélyezett hosszabbitokabelt hasznaljon. A kiltérre is alkalmas hosszabbitékabel hasznalata
csokkenti az aramutés kockazatat.

Hasznaljon hibaaram-védoékapcsolot, ha az elektromos kéziszerszam nedves kornyezetben tér-
ténd lizemeltetése nem keriilheté el. A hibadram-véddkapcsolé haszndlata csokkenti az aramiités
kockazatat.

Személyi biztonsagi el6irasok

>

Munka koézben mindig figyeljen, lgyeljen arra, amit csinal, és meggondoltan dolgozzon az
elektromos kéziszerszammal. Ne hasznalja az elektromos kéziszerszamot, ha faradt, illetve
ha kabitészer, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt all. Az elektromos kéziszerszdmmal végzett
munka kézben mar egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérlilésekhez vezethet.

Viseljen személyi védoéfelszerelést, és mindig viseljen védészemiiveget. Az elektromos kéziszerszam
alkalmazasanak megfelelé személyi véddfelszerelések, ugymint porvédd alarc, csiszasbiztos védécipd,
véddsapka és fllvédé hasznalata csdkkenti a személyi sériilések kockazatat.

Keriilje az elektromos kéziszerszam akaratlan iizembe helyezését. Miel6tt az elektromos ké-
ziszerszamot az elektromos halézatra és/vagy az akkumulatorra csatlakoztatja, vagy felveszi,
ill. szallitja, gy6z6djon meg arrol, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszam
felemelése kdzben az ujjat a kapcsoldn tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az
aramforrashoz, az balesethez vezethet.

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elétt feltétleniil tavolitsa el a beallité szerszamokat
vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben felejtett bedllitd szerszam vagy
csavarkulcs sériléseket okozhat.

Keriilje el a normalistél eltérd testtartast. Ugyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon és megtartsa
az egyenslilyat. igy az elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
Viseljen megfelel6 munkaruhat. Ne viseljen bé ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat, a
ruhdjat és a kesztyijét a mozgé részektdl. A bé ruhat, az ékszereket és a hosszu hajat a mozgd
alkatrészek magukkal ranthatjak.

Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a por elszivasahoz és Gsszegylijtéséhez
sziikséges berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelel6 médon hozza vannak kapcsolva a
szerszamhoz, és rendeltetésiiknek megfelel6en miikédnek. Porelszivé egység hasznalata csokkenti
a munka soran keletkezé por veszélyes hatasat.

Ne ringassa magat hamis biztonsagérzetbe, és ne hagyja figyelmen kiviil az elektromos kéziszer-
szam biztonsagi eldirasait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszamot hosszu ideje hasznalja,
és ezaltal jol ismeri. A figyelmetlen kezelés a masodperc tort része alatt sulyos sérilésekhez vezethet.

Az elektromos kéziszerszam hasznalata és kezelése

>

Ne terhelje tul a gépet. Munkajahoz csak az arra szolgal6 elektromos kéziszerszamot hasznalja.
A megfelel elektromos kéziszerszammal a megadott teljesitménytartomanyon belil jobban és biztonsa-
gosabban lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot, amelynek a kapcsoléja elromlott. Egy olyan
elektromos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javittatni.
A gép beallitasa, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése elé6tt hiizza ki a csatlakozédugot a
csatlakozoaljzatbdl és/vagy vegye ki a kiveheté akkut a gépbdél. Ez az elévigyazatossagi intézkedés
meggatolja a gép szandékolatlan lizembe helyezését.

A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek
nem férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasznaljak az elektromos kéziszerszamot,
akik nem ismerik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az Gtmutatot. Az elektromos kéziszerszamok
veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszamot és a tartozékokat. Ellenérizze, hogy
a mozgo alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve
vagy megrongalédva olyan alkatrészek, amelyek hatranyosan befolyasolhatjak az elektromos
kéziszerszam miikodését. Hasznalat elétt javittassa meg a gép megrongalédott alkatrészeit. Sok
balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszam az oka.
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» Tartsa tisztan és élesen a vagoszerszamokat. Az éles vagoélekkel rendelkezd és gondosan apolt
vagoszerszamok ritkabban ékelddnek be, és azokat kdnnyebben lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betétszerszamokat stb. a jelen utasitasok fi-
gyelembevételével hasznalja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendé munka
sajatossagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl eltérd célokra vald alkalmazasa
veszélyes helyzetekhez vezethet.

» A markolatot és fogofeliileteket tartsa szaraz, tiszta, olaj- és zsirmentes allapotban. A csUszoés
markolatok és fogofeliletek nem teszik lehetévé az elektromos kéziszerszam biztonsagos lizemeltetését
és ellendrzését az elére nem lathatod helyzetekben.

Akkumulatoros szerszam hasznalata és kezelése

» Az akkumulatort csak a gyarté altal ajanlott toltéberendezésben téltse fel. Ha egy bizonyos
akkumulatortipus feltdltésére szolgalod toltdberendezésben egy masik akkumulatort probal feltdlteni, tiz
keletkezhet.

» Az elektromos kéziszerszamban csak az ahhoz tartoz6 akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok
hasznalata személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort irodai kapcsoktol, pénzérméktél, kulcsoktol,
sz6gektol, csavaroktol és mas kisméretil fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak az érintkezéket. Az
akkumulator érintkez6i kdzotti rovidzarlat égési sérlléseket vagy tlizet okozhat.

» Hibas alkalmazas esetén az akkumulatorbél folyadék léphet ki. Keriilje el az érintkezést a
folyadékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt az akkumulatorfolyadékkal, azonnal 6blitse
le vizzel az érintett feliiletet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépd
akkumulatorfolyadék irritaciokat vagy égéses bérsériiléseket okozhat.

» Ne hasznaljon sériilt vagy modositott akkut. A sériilt vagy médositott akkuk elére nem lathaté modon
viselkedhetnek és tuizet, robbanast vagy sériilésveszélyt okozhatnak.

» Az akkut ne tegye ki tiiz és magas homérséklet hatasanak. A tliz és a 130 °C (265 °F) feletti
hémérséklet robbanast okozhat.

» Kovesse a toltésre vonatkoz6 Gsszes utasitast, és az akkut vagy akkus szerszamot soha ne
toltse a hasznalati utasitasban megadott hémérséklet-tartomanyon kiviil. A nem megfelelé vagy a
megengedett hdmérséklet-tartomanyon kivil térténd toltés az akku meghibasodasahoz és tlizveszélyhez
vezethet.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett személyzet javithatja, kizarolag eredeti potalkat-
részek felhasznalasaval. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam biztonsagos marad.

» Soha ne javitsa a sériilt akkut. Az akkuk javitasat csak a gyarté altal felhatalmazott tigyfélszolgalatok
végezhetik.

2.2 Biztonsagi tudnivalok csavarozokhoz

» Munkavégzéskor tartsa az elektromos kéziszerszamot a szigetelt fogantyufeliiletnél fogva, ha a
munkak soran a csavar rejtett elektromos vezetékbe iitk6zhet. Ha a csavar elektromos fesziiltséget
vezetd vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei fesziltség ala kerllhetnek, és ez elektromos aramiitéshez
vezethet.

2.3 Csavarbehajtora vonatkozo kiegészitd biztonsagi tudnivalok

Személyi biztonsagi eléirasok

» A terméket csak kifogastalan miiszaki allapotban hasznalja.

» Soha ne végezzen médositasokat vagy valtoztatasokat a készuléken.

» Haszndlja a géppel egylitt szallitott kiegészité fogantyut. A gép feletti ellenérzés elvesztése sériilést
okozhat.

» A gépet mindig két kézzel tartsa az erre szolgald markolatokndl. A markolatot tartsa mindig szarazon és
tisztan.

» Kerllje a forgo részekkel vald érintkezést - sérilésveszély!

» A gép haszndlata soran mindig viseljen megfelelé védészemiiveget, véddsisakot, fulvédot, véddkesztylt
és konny( légzémaszkot.

» A szerszamcsere kdzben is viseljen véddkeszty(t. A betétszerszam megérintése vagasi és égési
sérliléseket okozhat.

» Viseljen védészemiiveget. A szildnkok a szem és egyéb testrészek sériiléseit okozhatjak.

» A munka megkezdése el6tt tisztdzza a munka soran keletkezé por veszélyességi besorolasat. Hasznaljon
hivatalosan engedélyezett védelmi osztalyl ipari porszivét, amely megfelel a helyi porvédelmi eléirasok-
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nak. Olomtartalm( festékek, asvanyok és a fém, néhany fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamu
kdvezet, valamint asvanyok és fémek pora karos lehet az egészségre.

» Gondoskodjon a munkateriilet j6 szell6zésérél és szlikség esetén viseljen az adott porhoz megfeleld
légzémaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezeldjénél vagy a kdzelében tart6zkodoknal
allergias reakciot valthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint példaul a télgyfa
vagy a biikkfa pora rakkeltd, kildndsen fakezelési adalékanyagokkal (kromat, favédd anyagok) egyditt.
Az azbeszttartalmu anyagokat csak szakemberek munkalhatjak meg.

» Tartson munkasziineteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellatasa érdekében. Hosszabb
ideji munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csuklé véredényeiben vagy
idegrendszerében.

Elektromos biztonsagi el6irasok

» A munka megkezdése elétt ellendrizze a munkateriletet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek,
ill. gaz- és vizcsovek. A kiils6é fémrészek aramitést okozhatnak, ha munka kézben véletlenil megsért
egy elektromos vezetéket.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasznalata

» Azonnal kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot, ha a szerszam blokkolt. A gép oldalra kitérhet.

» Lehelyezés el6tt varja meg, hogy az elektromos kéziszerszam ledlljon.
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3 Leiras

3.1 Termékattekintés
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@®  Tokmany @ Rogzitégomb
®  Véddkupak Kioldogomb a téltésallapot-kijelzét aktivald
®  Forgatényomaték beallitasa kiegészitd funkcioval
@  Gép/tartozék csatlakozas (csappantyus zar) ©  Inditékapcsolo
®  Raszorito erd atviteli feliilet Jobb/bal forgasiranyvalto
® Fogantyu @  Mélységiitkdzd
@  Mélységiitkozo-allitd

3.2 Rendeltetésszerii hasznalat

A leirt termék kézzel vezetett akkumulatoros csavarbehajté gép, amely idomlemezek, lemezek és szend-
vicspanelek fémszerkezeti szerelési munkak soran térténd dsszecsavarozasara szolgal. A terméket dnfuro,
valamint énmetszé csavarok meghatarozott vastagsagu, megfelelé anyagokban valé behajtasara és kicsa-
varozasara terveztik.

Tarazott csavarok csavarozasara rogzitett gép hasznalhaté.

» Ehhez a termékhez csak a Hilti B 22 tipussorozatu Li-ion akkumulatorokat hasznalja.
» Ehhez az akkuhoz kizarélag a C4/36 sorozatba tartozé Hilti toltdkésziiléket hasznaljon.

3.3 Szallitasi terjedelem

Csavarbehajté gép, ST-DG 19 mélységiitkdzd, ST-DC véddsapka, S-NSD 8 csavarozdszerszam, hasznalati
utasitas.

Az altalunk engedélyezett potalkatrészeket, fogydanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalélja a
Hilti Store helyeken vagy az aldbbi cimen: www.hilti.group.

3.4 A Li-ion akku kijelzéje

A Li-ion akku toltési allapotat és a gépen jelentkezd hibakat a Li-ion akku kijelzéje jelzi ki. A Li-ion
toltottségének dllapota a két akkumulator-kireteszelé gomb egyikének megkoppintadsakor megjelenik a
kijelzén.

Allapot Jelentés

4 LED vilagit. Toltottségi allapot: 75% és 100% kdzott
3 LED vilagit. Toltottségi allapot: 50% és 75% kozott
2 LED vilagit. Toltottségi allapot: 25% és 50% kozott
1 LED vilagit. Toltottségi allapot: 10% és 25% kozott
1 LED villog, a gép Uzemkész. Toltottségi allapot: < 10%

1 LED villog, a gép nem lizemkész. Az akku tdlheviilt.

4 LED villog, a gép nem lzemkész. A gép tulterhelt vagy talhevilt.

MUkdodtetett inditékapcsold esetén és az inditékapcsolod elengedése utan 5 masodperccel a toltéttségi
allapot kijelzése nem lehetséges. Az akkumulator toltési allapotat kijelz6 LED-ek villogasa esetén
vegye figyelembe a Hibakeresés cim( fejezetben leirt tudnivalokat.

4 Miszaki adatok

41 Csavarbehaijté gép

Névleges fesziiltség 21,6 Ve

A 01/2003 EPTA-eljarasnak megfelel6 toémeg 3,1 kg

Névleges liresjarati fordulatszam 2 000 ford./perc

Forgatonyomaték 12 Nm

Tokmany '/,"-0s bels6 hatlapu
tokmany biztonsagi
mandzsettaval
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Uzemi hémérséklet -17°C ... 60°C
Tarolasi homérséklet (akku nélkiil) -20°C ... 70°C
4.2 Akku

Akku lizemi fesziiltsége 216V
Kornyezeti hdmérséklet miikodés kézben -17°C ... 60 °C
Tarolasi hémérséklet -20°C ...40°C
Akkuhémérséklet a toltés kezdetekor -10°C ... 45°C

4.3 Zajinformaciok és rezgési értékek az EN 62841 szabvany szerint

A jelen utmutatokban megadott hangnyomas- és rezgésértékeket egy szabvanyositott mérési eljaras
keretében mértiik meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszamok egymassal torténé 6sszehasonlitasara.
Az értékek emellett alkalmasak az expozicié elézetes megbecstilésére.

A megadott adatok az elektromos szerszam f6é alkalmazasi teriileteire vonatkoznak. Ha az elektromos
kéziszerszamot mas célra, eltérd betétszerszamokkal hasznaljak, vagy nem megfeleléen tartjak karban, akkor
az adatok eltéréek lehetnek. Ez jelentdsen megndvelheti az expozicidkat a munkaidd teljes idétartama alatt.
Az expozicié6 pontos megbecsiléséhez azokat az idészakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet
lekapcsoltak, vagy a gép ugyan mikodik, de ténylegesen nincs hasznalatban. Ez jelentésen csokkentheti az
expoziciokat a munkaidé teljes id6tartama alatt.

Hozzon kiegészité intézkedéseket a kezeld védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatasai ellen,
mint példaul: Elektromos kéziszerszamok és betétszerszamok karbantartasa, a gépkezel® kezének melegen
tartasa, a munkafolyamatok megszervezése.

Az EN 62841 szabvany szerint meghatarozott zajkibocsatasi érték

Hangteljesitmény (L,,,) 81 dB(A)

Hangteljesitményszint bizonytalansag (K,) 3 dB(A)

Kibocsatasi hangnyomasszint (L) 70 dB(A)

Hangnyomasszint bizonytalansag (K,) 3 dB(A)
Rezgési 6sszértékek (harom irany vektorialis 6sszege) az EN 62841 szabvany szerint

Csavarozas (a,) 0,5 m/s?

Csavarok bizonytalansaga (K) 1,5 m/s?
5 Uzemeltetés

5.1 Az akku toltése

1. Atoltés elétt olvassa el a toltékésziilék hasznalati utasitasat.
2. Ugyeljen arra, hogy az akku és a téltékésziilék érintkezdi tisztak és szarazak.
3. Az akkut a megengedett toltdberendezésben toltse fel.

5.2 Az akku behelyezése

/A, FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély Az Uitvecsavarozé nem szandékos elindulésa.
» Az akku behelyezése elétt gy6z6djon meg arrél, hogy az akkus Utvecsavarozo ki van-e kapcsolva, és a
bekapcsolasgatlo aktivalva van-e (jobb/bal forgasiranyvalté kapcsold kdzépallasban).

/A FIGYELMEZTETES

Elektromos veszély Rovidzarlat miatti veszély.

» Az akku gépbe torténd behelyezése elétt bizonyosodjon meg arrél, hogy az akkuhoz és az Utvecsavarozd
érintkez6ihez nem ér hozza idegen targy.
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Sériilésveszély Veszély leesd akku miatt.
» Aleesd akku veszélyeztetheti Ont vagy masokat. Ellendrizze az akku biztos illeszkedését.

Mielétt az akkut beteszi a megengedett toltébe, gy6zédjon meg arrdl, hogy az akku kiilsé felllete
tiszta és szaraz.

1~

» Hatulrol tolja be a termékbe az akkut, amig az az itkdzénél, hallhaté dupla kattanassal reteszelédve nem
régzdl.

5.3 Az akku kivétele

» Vegye ki az akkut.

5.4 Mélységiitk6z6 (opcionalis) felszerelése / leszerelése

Tomitétarcsas csavarok alkalmazasakor haszndljon a tomitétarcsa atméréjének megfeleld mélységuit-
koz6t (tartozék). A mélységlitkdzd beallitdsaval megfeleléen préselheti a csavar tdmitését.

A mélységltkdzd csappantyls zarral van a csavarbehajtora rogzitve, egyszerlen lehuzhatd és
feltlizheto.

Magyar 1
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» Szerelje fel a mélységltkozét.

5.5 Védésapka hasznalata

Ha nincs felszerelve mélységutkdzd, akkor a véddsapka védi a mélységiitkdzé tokmanyat a szennye-
zO0déstol és a sériiléstol.

E e

» Haszndlja a védésapkat.

5.6 Jobbra vagy balra forgas beallitasa

A reteszelés megakadalyozza a motor forgasa kdzben t6rténd atkapcsolast.
Kozépallasban az inditékapcsold blokkolva van (bekapcsolas elleni reteszelés).
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» Allitsa be a jobby/bal forgasiranyvalté kapcsoldt a kivant forgasiranyra.

5.7 Forgatonyomaték beallitasa

» Allitsa be a kivant forgatonyomatékot.

5.8 Biztonsagos viselkedés

/| FIGYELMEZTETES

Elektromos aramiités A rogzitéelem rejtett vezetékekkel valé érintkezése aramitést okozhat.
» Soha ne hasznalja a mélységiitkdz6t és a tokmanyt fogantyiként.

ﬂ A gépet mindig a markolatnal és/vagy az egyenes fogantyunal, a haz mlianyag részeinél fogva tartsa.
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» A gépet mindig a markolatnal és/vagy a haz mlianyag részeinél fogva tartsa.

5.9 Bekapcsolas

A csavarbehajté gépet enyhén az aljzathoz kell nyomni, kiildnben biztonsagi okokbdl nem indul el.
Attol fliggden, hogy mennyire nyomja be az inditdkapcsolot, a fordulatszam fokozatmentesen allithatéd
be a maximdlis értékig.

» Kapcsolja be a gépet.

5.10 Folyamatos lizemeltetés bekapcsolasa

A régzitbgomb az inditékapcsolé nyomasa kdzben nyomhaté meg. Ezutan a csavarbehajtdé gép
folyamatos Uzemben mulkodik. A régzitégomb faradsagmentes munkavégzést tesz lehetévé az
inditokapcsolo allandé nyomasa nélkl.

» Kapcsolja be a folyamatos lizemet.

5.11 Folyamatos lizemeltetés kikapcsolasa

Kezét tartsa kdzel az inditdkapcsoldhoz, hogy barmikor gyorsan kikapcsolhassa a folyamatos Gzemet.
Az inditokapcsolo Ujboli bekapcsolasaval a rogzitdgomb visszaugrik kiindulohelyzetébe.
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» Kapcsolja ki a folyamatos izemet.

5.12 Csavar kihajtasa

Ha fel van szerelve, tavolitsa el a mélységiitkdzét és a csavarvezetét. Allitsa a jobby/bal forgasiranyvaltd
kapcsolot balra forgasra.

» Csavarozza ki a csavart.

6 Apolas és karbantartas

/| FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély behelyezett akku esetén !
» Minden apolasi és karbantartasi munka elétt vegye ki az akkut!

A gép apolasa

+ Ovatosan tavolitsa el a szilardan tapadé szennyezddést.

* Szaraz kefével tisztitsa meg 6vatosan a szell6zdnyilasokat.

e A hézat csak enyhén nedves kenddvel tisztitsa. Ne haszndljon szilikontartalmu &polészert, mivel az
karosithatja a mianyag alkatrészeket.

A Li-ion akkuk apolasa

* Az akkut tartsa szaraz, olaj- és zsirmentes allapotban.

* A hazat csak enyhén nedves kenddvel tisztitsa. Ne hasznaljon szilikontartalmu apoldszert, mivel az
karosithatja a mGianyag alkatrészeket.

* Kerllje a nedvesség behatolasat.

Karbantartas

* Rendszeresen ellendrizze a lathatod részeket sérilés, illetve a kezel6elemeket kifogastalan mukodés
szempontjabol.

e Sérilések és/vagy funkcidzavar esetén ne mlkodtesse a terméket. Azonnal javittassa meg a Hilti
Szervizben.

e Az apolasi és karbantartdsi munkak utan minden védéfelszerelést szereljen fel, és ellenérizze a gép
mUkodését.

A biztonsagos Uzemelés érdekében csak eredeti poétalkatrészeket és fogydanyagokat hasznéljon.
Az dltalunk engedélyezett potalkatrészeket, fogydanyagokat és tartozékokat termékéhez megtaldlja a
Hilti Store helyeken vagy az alabbi cimen: www.hilti.group.
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Akkumulatoros gépek szallitasa és tarolasa

Szallitas
/\ VIGYAZAT
Nem szandékos inditas szallitaskor !

>

>

>

>

A terméket mindig behelyezett akku nélkul szallitsa.

Vegye ki az akkukat.

Az akkukat soha ne széllitsa dmlesztve.

Hosszabb szallitast kdvetéen ellenérizze az akkumulator és a gép sértetlenségét a hasznalatba vétel
el6tt.

Tarolas
/\ VIGYAZAT
Véletlen karosodas hibas vagy kifolyé akkuk miatt. !

>

>
>

>

8

A terméket mindig behelyezett akku nélkdl tarolja.

Lehetdleg hlvos, szaraz helyen tarolja a gépet és az akkut.
Soha ne térolja az akkut tGz6 napon, futétesten vagy liveglap mogétt.

A gépet és az akkut szaraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek szdmara nem hozzaférhetd
maédon tarolja.
Hosszabb tarolast kdvetéden ellendrizze az akkumulator és a gép sértetlenségét a hasznalatba vétel el6tt.

Segitség zavarok esetén

Az ebben a téblazatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket sajat maga nem tud
megjavitani, kérjuk, forduljon a Hilti Szervizhez.

8.1 A csavarbehajté nem miikodéképes

Uzemzavar Lehetséges ok Megoldas

A csavarbehajté nem indul el. | Az akku nincs teljesen betolva. » Az akkut hallhat6 kattanassal
reteszelje be.

Lemertilt az akkumulator. » Toltse fel az akkut.

Elektromos hiba. » Kapcsolja ki azonnal a csa-
varbehajté gépet, vegye ki az
akkut, figyelje meg, hagyja le-
hiini, majd 1épjen kapcsolatba
a Hilti Szervizzel.

Az inditdkapcsolé nem nyom- | A jobb/bal forgasiranyvalté kap- » Nyomja jobbra vagy balra
hato be, ill. blokkolva van. csol6 kozépallasban van. a jobb/bal forgasiranyvalto

kapcsolot.

Az akku nem reteszel be hall- | Az akku patentfilei szennyezettek.
hatéan. majd pattintsa be az akkut. Ha

v

Tisztitsa meg a patentfileket,

a probléma tovabbra is fennall,
keresse fel a Hilti Szervizt.

Az 1. LED villog. LemerUlt az akkumulator. » Toltse fel az akkut.
Az akku tul forréd. » Hozza az akkut az ajanlott
munkahémérsékletre.
Az akku tul hideg. » Hozza az akkut az ajanlott
munkah&mérsékletre.
A csavarbehajtd nem mikd- | A termék tulterhelt (tullépték az » Engedje el az inditékapcsolot,
dik és négy LED villog. alkalmazasi korlatokat). majd nyomja meg ismét.

Csokkentse a gép terhelését.

8.2 A csavarbehajté mikédoképes

Uzemzavar Lehetséges ok Megoldas

A fordulatszam erdésen leesik. | Lemer(lt az akkumulator. » Toltse fel az akkut.
16 Magyar
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Uzemzavar

Lehetséges ok

Megoldas

Erés héfejlédés a csavarbe-
hajtéban vagy az akkuban.

Elektromos hiba.

>

Kapcsolja ki azonnal a csa-
varbehajté gépet, vegye ki az
akkut, figyelje meg, hagyja le-
hilni, majd Iépjen kapcsolatba
a Hilti Szervizzel.

A csavar tul erésen van pré-
selve.

A mélységiitkozé bedllitasa hibas.

Forditsa a mélységuitk6zot
jobbra.

A csavar préselése tul kicsi.

A mélységiitkdzé bedllitasa hibas.

Forditsa a mélységuitk6z6t
balra.

A csavar nem hajthaté be, bar
a csavarbehajté mikodik.

Hibas a forgasirany bedllitasa.

Allitsa be a jobb/bal forgas-
iranyvalté kapcsolot a kivant
forgasiranyra.

9 Artalmatlanitas

A & Hilti készillékek nagyrészt Ujrahasznosithatd anyagokbdl késziilnek. Az Ujrahasznositas elétt az

anyagokat gondosan szét kell valogatni.

A Hilti sok orszagban mar visszaveszi haszndlt készilékét

Ujrahasznositas céljara. Kérdezze meg a Hilti Ugyfélszolgalatot vagy kereskedelmi tanacsadojat.

Az akku artalmatlanitasa

Az akku szakszerUtlen artalmatlanitas esetén a kilépd gazok és folyadékok miatt egészségkarositd hatas

johet létre.

» Sériilt akkut ne kiildjdn csomagkuildé szolgalattal!
» A csatlakozokat nem vezetd anyaggal fedje le a révidzarlat elkeriilése érdekében.
» Az akkukat ugy artalmatlanitsa, hogy azok ne kertilhessenek gyermekek kezébe.
» Az akkut Hilti Store-ban artalmatlanitsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakéhoz.

@ .

szemétbe!

Az elektromos kéziszerszamokat, elektromos készilékeket és akkukat ne dobja a haztartasi

10 RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazasanak korlatozasarol sz6l6 iranyelv)

A kdvetkezd linkeken elérhetd a veszélyes anyagok tablazata: gr.hilti.com/r5036
A dokumentacio végén talalhaté QR-kédon keresztiil elérhet a RoHS tablazat.

11 Gyartéi garancia

» Kérjlik, a garancia feltételeire vonatkozo6 kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
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